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工件导块

❶代号 ❷ A
❸ H 指定单位
1mm

❹ T h X Y d1 d2 b

(紧凑型 ) 
PBAFFY 
PBAGFY 
PBABFY 
PBAEFY 
PBANFY

17 20

6～10

10

H-3

4.5 4.5 6.5 3.5 3.5

20 30 12 4.5 4.5 6.5 3.5 3.5

(标准型 ) 
PBAFFZ 
PBAGFZ 
PBABFZ 
PBAEFZ 
PBANFZ

20 30 40 50
10 ～ 30

12

H-5

5 5 6.5 3.5 3.5

20 30 40 50 15 5 6 8 4.5 4.5
30 40 50 60 20 7 9 9.5 5.5 5.5
30 40 50 60

15～ 30
25 8 11 11 6.5 6.5

40 50 60 30 11 14 14 9 9

类型
 🄼材质  表面处理粗牙选择型 细牙选择型

PBAFFY PBAFFZ 聚缩醛 -
PBAGFY PBAGFZ MC尼龙
PBABFY PBABFZ

一般结构用钢 四氧化三铁保护膜
PBAEFY PBAEFZ 无电解镀镍
PBANFY PBANFZ 不锈钢 -

自制产品

■ L 型

L型 /印刷电路板用

订购编号示例

❶代号 - ❷ A - ❸ H - ❹ T
PBAFFY - A20 - H7 - T10

❶代号 ❷ A
❸ H指定单
位 1mm

❹ T 指定单
位 1mm

B W F X d1 d2 b H1

PBAFG 
PBAGG

15 3～ 5 2～ 5 10 10 4 4 4.8 2.4 2.4 7
20 3～12 3～10 20 10 5 3.5 6.5 3.5 3.5 15
30 3～ 22

3～15
30 15 5 6 8 4.5 4.5 25

40 3～ 32 40
20 7 9 9.5 5.5 5.5

35
50 3～ 42 50 45

类型  🄼材质
PBAFG 聚缩醛
PBAGG MC尼龙

■印刷电路板用

订购编号示例

❶代号 - ❷ A - ❸ H - ❹ T
PBAFG - A20 - H10 - T5
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印刷电路板用
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