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纵向型

导向型滚轮

❶代号 类型 🄼材质 🅂表面处理
轮 轴 挡圈 轴承 轮 轴 挡圈

WLSN

纵向型

45# 45# 弹簧钢

钢

无电解镀镍 无电解镀镍

-WLSS 304 304 304 - -

WLAY 铝合金 45# 弹簧钢 本色阳极氧化
处理 无电解镀镍

该产品适合于纵向使用。

交期缩短 大批量订单

型式
❸L N d L1 C B r m n dh D1 F

M
(粗牙螺纹)

W 适用轴承 挡圈
规格❶代号 ❷D

WLSN
WLSS
WLAY

20 20 25 30 40 50

10

6 9 10 8 5 2 0.7 10 15 5 6 8 696-2Z E5

25 20 25 30 40 50 6 9 10 8 5 2 0.7 10 15 5 6 8 696-3Z E6

30 20 25 30 40 50 8 12 12 10 7 3 0.9 15 19 6 8 10 698-2Z E7

35 20 25 30 40 50 10 15 15 13 9.6 3 1.15 18 22 6 10 13 6900-2Z C10

40 20 25 30 40 50 12 18 18 14 11.5 3 1.15 24 28 8 12 14 6001-2Z C12

50 25 30 40 50 12 18 18 14 11.5 3 1.15 24 32 10 12 14 6201-2Z C12

订购编号示例

❶代号 - ❷D - ❸L - ❹追加工代码

WLSN - D20 - L20 - NC-15

❹追加工类型 变更N尺寸
❶代号 NC

详细说明

NC=指定单位1mm
5≤NC≤30

N以外的尺寸不变
指定方法 NC-15

N

NC

可选加工

爱安特自制模组，火爆开售！全零件备库，最快      个工作日出货！
400-6699-428 www.ant-fa.com
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视角标准：第一视角
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