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订购编号示例

 ❶代号 - ❷ 规格

MKPSCA - 181

型号 最大静载荷 (N) 参考重量 (kg/pcs)❶代号 ❷规格

MKPSCA
181

80
0.1

223 0.08

 ❶代号 类型 材质 表面处理

MKPSCA 伸缩型 拔插型 SUS304 抛光

■重型门用·伸缩型

规格：223

7 5244
.5

21 52 68

15 19

3559

45

3- 8.5通孔

11756.6

23

223

抬起手柄为开抬起手柄为开

9.
5

24

5835

138

17.5 41 48

181

4055

12
.5

30 40 55

7-M6用锥形孔

规格：181

MKPSCA

36
11

Ø

重型门用·伸缩型 /普通门用·双面型

■普通门用·双面型

 ❶代号 类型 材质 表面处理
MKPZMA

双面型
左侧拔出型

ZDC 镀粉雾铬MKPZMB 右侧拔出型
MKPZMV 内侧用

订购编号示例

 ❶代号 - ❷ 规格

MKPZMA - 142

型号 参考重量 (kg/pcs)❶代号 ❷规格
MKPZMA

142 0.53
MKPZMB
MKPZMV 120 0.32

MKPZMA

35~60

15 25

25
25

35
10
7

16

20

6080

手柄
回转

角度
90
°

2-M6用锥形孔

3-M5用锥形孔

10

16
.4

2 33

(44)

内侧开门
用垫片

15 25

25
25

50

35
10
7

20

3-M5用锥形孔

(44) 10

6080

20 2

2- 6.2通孔

MKPZMB
图示为右侧拔出型

MKPZMV
内侧开门用垫片

左侧拔出型
右侧拔出型 内侧用

Ø
Ø

密封扣

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 101~
通常 7 工作日 现询

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 101~
通常 7 工作日 现询

优惠价

1~9 10~

100% 现询

优惠价

1~9 10~

100% 现询

视角标准：第一视角

视角标准：第一视角
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高品质产品交期缩短

进口
产品


