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视角标准：第一视角

■门用型(EPDM)

高品质产品进口产品

❶代号 类型 🄼材质 颜色 使用温度

P-SPCDEL 
P-SPCZEM

尺寸固定型 
尺寸指定型

EPDM
黑色

-40~120°浅灰色 
经济型

烯烃类弹性体 浅灰色 -20~80°
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视角标准：第一视角

尺寸固定型
型号

❷宽度 ❹长度m 适用型材(系列)
❶代号

P-SPCDEL

12
B 

(黑色) 
SE 

(浅灰色) 
经济型 

S 
(浅灰色)

12

5系列

22 6系列

32.5 8系列/8-45系列

尺寸指定型
型号

❷N0. ❸颜色 ❹长度 
指定单位1mm

适用型材 
(系列)❶代号

P-SPCZEM

12
B 

(黑色) 
SE 

(浅灰色) 
经济型 

S 
(浅灰色)

100~3000

5系列

22 6系列

32.5 8系列/8-45系列

订购编号示例

❶代号 - ❷宽度 - ❸颜色 - ❹L

P-SPCDEL - 12 B - L12

❶代号 ❸类型 🄼材质 颜色 使用温度
P-SPMEA 门用型 EPDM 黑色 -40~120°

 用途：用于盖子，门和面板的密封条。
 特点： 简单安装:只需将密封条推入金属板边缘即可。如有必

要可以粘接。 
无需折弯或斜接:不会翘曲或折弯。

型号
❷宽度 ❸L长度(m) 

最小单位1m
夹紧板厚 

(mm)
整卷包装 

(米/卷)❶代号
P-SPMEA 6.1 1~ 1.5~2 50m/卷

数量 1~9 10~

价格 100% 现询
优惠价

数量分类 小单 中大单 大单
数量 1~50 51~100 101~

交货期 通常 7工作日 现询
交货期

订购编号示例

❶代号 - ❷宽度 - ❸L

P-SPMEA - 6.1 - L1


