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订购编号示例   代号 -        d -   N

PAYA -   1.0 - 6

2 31

订购编号示例   代号 -        规格 -   d -    L

PADS -    1 - 3 - 10

2 31 4

产品特点：可从前端的小孔中喷射强力的直线状空气。

产品特点：通过钢珠连接，有较好的机械性能，具转动灵活、耐用、六角头部方便安装的特点。

代号 材质 最高使用压力 耐热温度
PAYA SUS303 1.0MPa 200℃

代号 材质 喷射形式 螺纹形状
PADS SUS303 点式 外螺纹

材料说明	

材料说明	

空气型 /点式喷嘴
圆头型 /标准型
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角度调整范围为60°，使用时拧入六角螺帽，调整
喷嘴后拧紧螺帽。
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