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订购编号示例   代号 -        规格 -   d

PAKA -    2 - 0.8

2 31

空气喷嘴

产品特点：可大角度喷射气体。

经济型

压力
 (MPi)

喷射角度

PAKA

1-0.6 1-0.8 1-1.0 1-1.2 1-1.6 2-0.6 2-0.8 2-1.0 2-1.2 2-1.6
0.1 55° 60° 65° 65° 70° 60° 60° 65° 60° 70°
0.2 60° 65° 75° 70° 70° 65° 70° 75° 70° 70°
0.3 65° 70° 75° 75° 75° 70° 75° 80° 75° 75°
0.4 70° 75° 80° 80° 80° 75° 80° 85° 80° 80°
0.6 75° 80° 80° 80° 85° 80° 85° 85° 85° 86°
0.6 80° 80° 85° 85° 85° 85° 85° 85° 85° 85°

代号  材质

PAKA 304

材料说明	

    代号      规格      d T L L1 L2 H B1 B2
重量
(g)

PAKA
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0.6
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