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爱安特自制模组，火爆开售！全零件备库，最快      个工作日出货！
400-6699-428 www.ant-fa.com
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横向贯通型-间距固定型/间距指定型

气压用歧管块•前后贯通型

❶代号 边长 🄼材质 🅂表面处理 最高使用压力
间距固定型 MALAEJP 30×40 铝合金 -

1MPa(≈10.2Kgf
/cm²)以下间距指定型 MALAEHP 30×40

MALAEJP MALAEHP

T T
Z Y

X

Z Y

X

(边长30×40) （边长30×40）

20 20 20 20

20 207 7

40 40

L=N×P+40L=N×P+40

N×P N×P

PP

30 30
15 15

L-15 L-157.5 7.5 7.5 7.52- ø5.5
沉孔ø9.5深6

2- ø5.5
沉孔ø9.5深6

3

4

6
7

5
3

4

6
7

5

6.36.3

间距固定型 间距指定型

❶代号 - ❷侧面孔数K - ❸T - ❹X - ❺Z - ❻Y - ❼间距P

MALAEJP - K2 - T1 - X5 - Z1N - Y2 - P30

订购编号示例  选用间距指定型时，请合理指定P值，避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。

❶代号
❷侧面孔数K RC(PT)/M/NPT选择 ❼间距P

N 螺孔数
K ❸T ❹X ❺Z ❻Y P

间距固定型 
MALAEJP

(30×40)

1

1  (1/8) 
2  (1/4) 
5   (M5) 

1N   (NPT1/8) 
2N   (NPT1/4)

30    

0 4

2 1 6

3 2 8

4 3 10

5 4 12

6 5 14

 侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

❶代号
❷侧面孔数K RC(PT)/M/NPT选择 ❼间距P

N 螺孔数
K ❸T ❹X ❺Z ❻Y P

间距指定型 
MALAEHP 

(30×40)

2

1  (1/8) 
2  (1/4) 
5   (M5) 

1N   (NPT1/8) 
2N   (NPT1/4)

20~50

1 6

3 2 8

4 3 10

5 4 12

6 25~50 5 14

 侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。 Z、Y尺寸不能选择5(M5)。         
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