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横向贯通型-标准型

气压用歧管块•前后贯通型

❶代号 - ❷侧面孔数K - ❸螺纹代号L

MALAEKP - K2 - L11

订购编号示例

❶代号 边长 🄼材质 🅂表面处理 最高使用压力
MALAEKP          30×40 铝合金 - 1MPa(≈10.2Kgf/cm²)以下
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❶代号
❷侧面孔数K ❸螺纹代号L d1 

Rc(PT)
d2 

Rc(PT)K L

MALAEKP
(30×40)

1
11  1/8  1/8

22  1/4  1/4

2

11  1/8  1/8

12  1/8  1/4

22  1/4  1/4

3
11  1/8  1/8

22  1/4  1/4

4

11  1/8  1/8

12  1/8  1/4

22  1/4  1/4

5
12  1/8  1/4

22  1/4  1/4

6 11  1/8  1/8

 螺纹代号：如12，表示d1为1/8管螺纹，d2为1/4管螺纹。

自制产品交期缩短 大批量订单 库存产品

视角标准：第一视角

2236


