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梯形齿橡胶带

订购编号示例

❶代号 - ❷齿形❸公称宽度 - ❹编号
ABRN - MXL019 - 50

MXL 型

 使用温度 -20~80℃。

■ MXL 型

产品特点：高效传动，低噪音，耐油，耐疲劳，无弹性，无伸展，啮合准确。该产品规格广泛应用于安防、
玻璃陶瓷、建筑木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、
汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。

型式 齿面保护层 材质 芯线
ABRN-MXL 尼龙帆布 氯丁橡胶 玻璃纤维

ABRN-MXL（齿距：2.032mm）
❶
代
号

❷齿形 ❸公称宽度
❹
编
号

周长
（mm）

齿
数

ABRN   MXL

019 
 (4.8mm)        

025  
(6.4mm)       

037 
 (9.5mm)        

050
(12.7mm)   

50 101.6 50
52 105.664 52
53 107.696 53
54 109.728 54
55 111.76 55
56 113.792 56
57 115.824 57
59 119.888 59
60 121.92 60
61 123.952 61
63 128.016 63
65 132.08 65
67 136.144 67
68 138.176 68
70 142.24 70
71 144.272 71
72 146.304 72
73 148.336 73
75 152.4 75
76 154.432 76
77 156.464 77
78 158.496 78
79 160.528 79
80 162.56 80
82 166.624 82
83 168.656 83
85 172.72 85
87 176.784 87
88 178.816 88
90 182.88 90
91 184.912 91
92 186.944 92
93 188.976 93
94 191.008 94
95 193.04 95
96 195.072 96
97 197.104 97
98 199.136 98
99 201.168 99

100 203.2 100
101 205.232 101
102 207.264 102
103 209.296 103
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ABRN-MXL
MXL型

ABRN-MXL（齿距：2.032mm）
❶
代
号

❷齿形 ❸公称宽度
❹
编
号

周长
（mm）

齿
数

ABRN   MXL

019  
(4.8mm)

 025  
(6.4mm) 

 
  037 

 (9.5mm)

 050
(12.7mm)   

105 213.36 105
106 215.392 106
108 219.456 108
110 223.52 110
112 227.584 112
114 231.648 114
115 233.68 115
118 239.776 118
120 243.84 120
122 247.904 122
123 249.936 123
125 254 125
126 256.032 126
127 258.064 127
128 260.096 128
130 264.16 130
131 266.192 131
132 268.224 132
134 272.288 134
135 274.32 135
138 280.416 138
140 284.48 140
142 288.544 142
144 292.608 144
146 296.672 146
148 300.736 148
150 304.8 150
155 314.96 155
158 321.056 158
160 325.12 160
162 329.184 162
165 335.28 165
170 345.44 170
175 355.6 175
180 365.76 180
184 373.888 184
240 487.68 240
245 497.84 245
250 508 250
256 520.192 256
260 528.32 260
265 538.48 265
275 558.8 275

ABRN-MXL（齿距：2.032mm）
❶
代
号

❷齿形 ❷公称宽度
❹
编
号

周长
（mm）

齿
数

ABRN   MXL

019  
(4.8mm)        

025  
(6.4mm)       

037  
(9.5mm)        

050
(12.7mm)   

280 568.96 280
285 579.12 285
290 589.28 290
297 603.504 297
300 609.6 300
310 629.92 310
312 633.984 312
318 646.176 318
332 674.624 332
347 705.104 347
350 711.2 350
380 772.16 380
400 812.8 400
453 920.496 453
500 1016 500

交期缩短

大批量
订购
bulk order

标准加工

CAD

经济型产品




