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爱安特自制模组，火爆开售！全零件备库，最快      个工作日出货！
400-6699-428 www.ant-fa.com

5

普通门用·带固定机构型/普通门用·一般型/拉伸解锁

自动锁定型旋转撑杆/自动锁定型伸缩撑杆

❶代号 类型 🄼材质 🅂表面处理
BSPBD 三点固定 带固定机构型 Q235 镀铬

BSPBD

高品质产品

■ 普通门用·带固定机构型

型号
❸左右 参考重量（kg）

❶代码 ❷L

 BSPBD 217
L(左用) 
R(右用)

0.13

🄼材质 🅂表面处理
主体 垫圈 铆钉 主体 垫圈 铆钉

钢 PA 黄铜 镀亮铬 - 镀亮铬

❶代号 - ❷L - ❸左右

BSPBD - L217 - L
订购编号示例

❶代号 ❷L H1伸缩前长度 H2伸缩后长度 重量 （g） 有效负载（kgf）

BSPSA
129 133 195 126

15
166 170 270 148

❶代号 - ❷L

BSPSA - L129
订购编号示例

数量 1~9 10~

价格 100% 另行报价
优惠价

数量分类 小单 中大单 大单
数量 1~50 51~100 101~

交货期 通常 7 工作日 现询交货期

❶代号 类型 🅂表面处理
BSPSA 两点固定型 SUS304 拉丝

■ 普通门用·一般型/拉伸解锁
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制动解除行程

2-3.7×8.5腰孔 20
30

2-3.7×8.5腰孔
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