
❶代号 类型  材质 表面处理
HGPAEA 铝框架专用 左右偏置型 A6063-T5 本色阳极氧化

订购编号示例

❶代号 -
HGPAEA -

❷规格
60

型号
L1 L2 L3 L4 D D1 d d 1 负载（kg)

参考重量（kg/
pcs)❶代号 ❷规格

HGPAEA

60

25

18

16

11 11 8.5 5.5 4.5

15 0.05
60A 25 16 - - - -
60B

32 21
11 11 5.5 5.5

60C 32 21 - - - -

L1 L2

L3 L4

60 40
11

.5
3.

8

L1 L2

60 40
11

.5
3.

8

L3 L4

4-∅ 5.5 通孔
∅ 11× 90°

HGPAEA

规格:60A/60C
规格:60/60B

2-d1通孔
D 1×90°

2-d通孔
D×90°

视角标准：第一视角




