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大批量
订购
bulk order交期缩短

www.ant-fa.com更多产品规格请与爱安特联络咨询

拉   

手

斜角型·外装型
方形拉手

■斜角型·外装型

订购编号示例

 ❶代号 - ❷ L

PHFPAA - L90

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 100~
通常 7 工作日 现询 优惠价

1~9 10~

100% 现询

型号
E D D1 H G

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷ L

PHFPAA 
PHFPAB

90 110 6.4 13.09 36 21 0.02 
120 140

8.5 14
39 26 0.04 

180 200 49 28 0.07 
PHFPAB 150 170 8.5 14.5 44 28 0.60 

型号
E D D1 H H1 G

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷ L

PHFSAA 120 130 4.2 7.2 41 4.2 12 0.03 

型号
E D D1 H H1 G

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷ L

PHFAAA 90 110 6.4 13.09 36 6 21 0.10 

PHFAAB 
PHFAAA

100 115
7 12

30 5
17

0.11 
130 145 0.12 

PHFAAC 100 118 33 8 0.11 

型号
E D D1 T G H

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷ L

PHFBAA
122 142

6.5
13

10
26 40 0.04 

150 170 14 28 52 0.07 

型号 参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷ L

PHFAAB 180 0.16

型号 参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷ L

PHFSABW 239 0.3

❶代号 材质 表面处理 /颜色
PHFPAA

ABS
橙色

PHFPAB
黑色PHFBAA PA

PHFBAB PA6+GF30
PHFSAA

ADC12

喷砂纹黑
PHFAAB 镀铬
PHFAAA 喷塑（黑色）
PHFAAC 磨砂电泳
PHFBAB ZDC 喷塑无光黑
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2- 7.3通孔
锥孔 12.4x90°

2-D通孔
沉孔D1深H1

2-D通孔
沉孔D1

❷L

❷L ❷L

❷L

❷L

❷L

视角标准：第一视角


