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■内装型

订购编号示例

❶代号 - ❷D - ❸H

PHGAGA - L300 - H77

型号
L1

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷L ❸H

PHGAGA

300
77

354 0.10 
400 454 0.15
626 680 0.25
400 128 454 0.18

❶代号 🄼材质 🅂表面处理/颜色
支架 圆管 支架 圆管

PHGAGA PA A6063+橡胶 黑色 银色烤漆
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大批量订单自制产品新产品

NEW

进口产品

数量 1~9 10~

价格 100% 现询
优惠价

数量分类 小单 中大单 大单
数量 1~50 51~100 100~

交货期 通常 7工作日 现询交货期

订购编号示例

❶代号 - ❷L

PHGAXA - L250

型号
L1 L2

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷L

PHGAXA 
PHGAXB

250 286 210 0.10 
300 336 260 0.13
400 436 360 0.18 
500 536 460 0.24 
600 636 560 0.30 

■外装型

❶代号 🄼材质 🅂表面处理/颜色
支架 圆管 支架 圆管

PHGAXA
PA A6063 黑色 喷塑(银色)

PHGAXB 喷塑(黑色)

41 24
.2

71 5.13

L 2

L1

28
.5

2- 9通孔
沉孔 15

35
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Ø
Ø

L❷

数量 1~9 10~

价格 100% 现询
优惠价

数量分类 小单 中大单 大单
数量 1~50 51~100 100~

交货期 通常 7工作日 现询交货期

百万商品齐上线，获取专属企业折扣，轻松下单
400-6699-428 www.ant-fa.com
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