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爱安特自营商城焕新登场，注册有礼，一键直达
400-6699-428 www.ant-fa.com

定位型圆形拉手/带螺母型圆形拉手
外螺纹安装型

❶代号 类型 橡胶套 🄼材质 🅂表面处理
PHYBSE

带螺母型

无
Q235 镀铬

PHYSSC
SUS304

镜面抛光
PHYSSD 滚磨抛光
PHYBSF

有
Q236 镀铬

PHYSSE
SUS305

镜面抛光
PHYSSF 滚磨抛光
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经济型产品 隔天发货新产品

NEW

型号
D D1 B M H H1

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷L

PHYBSF 100
9

12.7 77
6 40

15 0.13
PHYSSE            
PHYSSF      

120 18 90 18 0.14

型号
D M H H1

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷L

PHYBSE
PHYSSC
PHYSSD

75A
8

6 40

15
0.05

90A 0.06
100A 0.07
(110)

10 10
0.12

(120) 0.125
120A 8 15 0.08
(150)

12 8 50 20

0.235
(188) 0.27
(238) 0.32
(288) 0.365

PHYBSE
100

9 6 40.5 15
0.07

135 0.09
155 0.11

 带()仅适用于PHYSSC

订购编号示例

❶代号 - ❷L

PHYBSE - L75A

数量 1~9 10~

价格 100% 现询
优惠价

数量分类 小单 中大单 大单
数量 1~50 51~100 100~

交货期 通常 7 工作日 现询交货期

视角标准：第一视角


