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bulk order交期缩短曲面型外螺纹安装 /标准型外螺纹安装
旋转手柄

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 100~
通常 7 工作日 现询

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 100~
通常 7 工作日 现询

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 100~
通常 7 工作日 现询

优惠价

1~9 10~

100% 现询

优惠价

1~9 10~

100% 现询

优惠价

1~9 10~

100% 现询

■曲面型外螺纹安装

■标准型外螺纹安装

■标准型外螺纹安装

订购编号示例

 ❶代号 - ❷ M

HDCACA - M6

订购编号示例

 ❶代号 - ❷ M

HDCNAI - M5

订购编号示例

 ❶代号 - ❷ M

HDCPAC - M8

型号
B B1 B2 D d b

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷ M

HDCACA  
HDCPCB

6 49 11 5.5 16 10 3 0.035
8 61 13 6 20 13 4 0.095
10 75 14 8 25 16 5 0.187
12 95 21 10.5 32 20 6 0.233

HDCACA 16 106 26 11 36 22 8 0.257

型号
L B D d

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷ M

HDCNAI

5
55

10
18 13

0.025
6 13 0.03
8

85
15

26 20
0.06

10 20 0.1

型号
B B1 B2 D D1 h S

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷ M

HDCPAC
8 55 11 8 20 13 5.5 10 0.04
10 68 18 10 25 16 14 0.1
12 85 23 13 30 21 10 17 0.18

❶代号 类型
握柄部 螺杆

材质 颜色 材质 表面
处理

HDCACA
曲面型 A6063 抛光

SUM24L 镀锌
HDCPCB PA6 黑色

❶代号 类型
握柄部 螺杆

材质 颜色 材质 表面
处理

HDCNAI 外螺
纹型 PA6 黑色 SCM435 镀锌

❶代号 类型
握柄部 螺杆

材质 颜色 材质 表面
处理

HDCPAC 外螺纹型 PA6 黑色 SWRM 镀锌
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