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手柄可折型·酚醛树脂/手柄可折型

可折双幅条手轮/可折实心手轮

❶代号 类型 安装方式
联轴部分 手轮主体 握柄 握柄螺纹部

🄼材质 🅂表面
处理 🄼材质 🅂表面

处理 🄼材质 🄼材质 🅂表面
处理

HWNPWB 手柄
可折型 无孔型 SS400 发黑 PF -

SS400 合金钢 镀锌 
HWNTWA FCD500 镀铬 FCD500 镀铬

LL1

L2

H
1

L3

H

内六角螺栓

M

HWNPWB
HWNTWA

❷
D

本产品可追加工螺钉锁紧型、键槽孔型、方孔型

■ 手柄可折型·酚醛树脂

交期缩短

数量分类 小单 中大单 大单
数量 1~50 51~100 100~

交货期 通常 7 工作日 现询交货期

数量 1~9 10~

价格 100% 现询
优惠价

型号
d D1 D2 L L1 L2 h M

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷D

HWNPWC
HWNAWA

80
42 20

34.2 16.5 30 29 20.5
5

0.16

100 37.5 18.5 39 38 25.2 0.21

125
67.5 25.5

48 26 50.5 48.5 32
6

0.47

140 50.5 29 54 54 36 0.52

160 82.5 28.5 56.9 33 62.7 62.7 40.5 8 0.76

型号 ❸d
D1 D2 h H L L1 L2 M M1

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷D

HWNPLB 
HWNALA

HWNPJB   
HWNAJA

HWNPLB 
HWNALA   
HWNPJB   
HWNAJA

80 10 10 28 36
55

34 35 13 30
8 5

0.2
100 12 12 32 39 41 40

15
36 0.3

125 12   16 12
39

46 81.5 52 44
38

0.43
150 15   20 15 48

104
64 48 18

10 6
0.62

175 16   20 16
48

56 74 53 19
43

0.91
200 16   20 16 61 86 57 21 1.06

HWNAWA、HWNALA、HWNAJA铝合金手轮，没有D175、D200的规格

D
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M

H

h

L1
L2

L

无孔型 螺钉锁紧型 键槽孔型

M1 6 6

F

M5W

❸d ❸d

❷D HWNPWC
HWNAWA

HWNPLB 
HWNALA 

HWNPJB   
HWNAJA

■ 手柄可折型

❶代号 - ❷D - ❸d

HWNPWC - D80
HWNPLB - D100 - d12订购编号示例

30%
¥

型号
L L1 L2 L3

H
H1 M

参考重量(kg/pcs)
❶代号 ❷D HWNPWB HWNTWA HWNPWB HWNTWA

HWNPWB  
HWNTWA

80
42 20

34.2 16.5 30 29 20.5
5

0.16 0.41
100 37.5 18.5 39 38 25.2 0.21 0.64
125

67.5 25.5
48 26 50.5 48.5 32

6
0.47 1.25

140 50.5 29 54 54 36 0.52 1.67
160 82.5 28.5 56.9 33 62.7 62.7 40.5 8 0.76 2.5

❶代号 - ❷D

HWNPWB - D80
订购编号示例

数量 1~9 10~

价格 100% 现询
优惠价

数量分类 小单 中大单 大单
数量 1~50 51~100 100~

交货期 通常 7 工作日 现询交货期

❶代号 类型 安装方式
联轴部分 手轮主体 握柄

安装部 握柄 握柄
螺纹部

🄼材质 🅂表面处理 🄼材质 🅂表面处理 🄼材质 🄼材质 🄼材质 🅂表面处理
HWNPWC

手柄
可折型

无孔型
HT200 发黑 PF -

黄铜 PF SUM21 镀锌

HWNAWA AC7A 抛光 AC7A 抛光
HWNPLB

螺钉锁紧型
HT200 发黑 PF -

HWNALA AC7A 抛光 AC7A 抛光
HWNPJB

键槽孔型
HT200 发黑 PF -

HWNAJA AC7A 抛光 AC7A 抛光
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