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电磁屏蔽型(EPDM)/视窗型/视窗型专用嵌条(EPDM)

密封条
■电磁屏蔽型(EPDM)
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高品质产品进口产品

 特点： 自夹紧式密封条 
该密封条额外附着一层导电布，表面电阻Ω/25mm2，
屏蔽效果min65db 
该密封条在P-SPZEF11-11/P-SPZEF11-16.3密封
条的基础上，增加了电磁屏蔽(EMI/RFI)的特性无需改
变您原有的机柜设计方案。

❶代号 类型 🄼材质 颜色 使用温度
P-SPDEB 电磁屏蔽型 EPDM 黑色 -40~120°

型号
❷宽度 ❸L长度(m) 

最小单位1m
夹紧板厚 

(mm)
最大压缩量 

(mm)
整卷包装 

(米/卷)❶代号

P-SPDEB
11

1~
1~3 6

100m/卷
16.3 2 5

订购编号示例

❶代号 - ❷宽度 - ❸L

P-SPDEB - 11 - L1

型号
❷宽度 ❸L长度(m) 

最小单位1m
夹紧板厚 

(mm)
 整卷包装 

(米/卷)❶代号

P-SPSEC
16

1~
2 50m/卷

21 2.5
100m/卷

P-SPSZED 7.5 -

■ 视窗型/视窗型专用嵌条(EPDM)

❶代号 类型 🄼材质 颜色 使用温度
P-SPSEC 视窗型

EPDM 黑色 -40~120°
P-SPSZED 视窗型专用嵌条
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视角标准：第一视角

 用途(P-SPSEC-16)： 视窗密封条用于在门，盒子，机柜上安
装视窗玻璃。

 特点： 将视窗推入密封条即可以完成嵌装。 
无需其它工具，视窗在机柜内部或外部，所以很适用
于高压或真空装置。

 用途(P-SPSEC-21，P-SPSZED)： 视窗密封条用于在门，盒子，
机柜上安装视窗玻璃。

 特点： 视窗玻璃由嵌条夹紧，嵌装于门板开口中。 
视窗密封条的材料EPDM有极佳的抗老化性能。

订购编号示例

❶代号 - ❷宽度 - ❸L

P-SPSEC - 16 - L1

视角标准：第一视角


