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F6

油润滑 *自润滑型

卸料板导套

数量分类
标准订单 特殊订单
小单 大单

数量 1~30 30~

交货期 通常 另行报价

 8 8天发货交货期
交货期

交期缩短大批量订单

 常州・东莞发货。
 部分产品8天发货，请以实际报价为准。

GEAYDU (LOCTITE粘接型)GEAYJU (压入型)

GEAYBU (LOCTITE粘接型)GEAYZU (压入型)
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Pn5 型号 D L
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8 10 13 16 20

14 10 10 13 16 20 25

18 13 13 16 20 25

22 +0.024 
+0.015

16 16 20 25 30

25 20 20 25 30

32
+0.028 
+0.017

25 25 30 35

🄼材质： GCr15
🄷硬度： 58HRC~

订购编号示例

代号 - D - L

GEAYZU - D8 - L25

视角标准：第一视角

GEAYDU (LOCTITE粘接型)GEAYJU (压入型)

GEAYBU (LOCTITE粘接型)GEAYZU (压入型)
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🄼材质： GCr15
🄷硬度： 58HRC~

订购编号示例

代号 - D - L

GEAYJU - D8 - L20

视角标准：第一视角

GEAYDU (LOCTITE粘接型)GEAYJU (压入型)

GEAYBU (LOCTITE粘接型)GEAYZU (压入型)
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🄼材质： GCr15
🄷硬度： 58HRC~

订购编号示例

代号 - D - L

GEAYBU - D8 - L25

视角标准：第一视角

GEAYDU (LOCTITE粘接型)GEAYJU (压入型)

GEAYBU (LOCTITE粘接型)GEAYZU (压入型)
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🄼材质： GCr15
🄷硬度： 58HRC~

订购编号示例

代号 - D - L

GEAYDU - D8 - L25

视角标准：第一视角


