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轴承拆卸型

平皮带用惰轮

     ❶代号
主要尺寸

❷D ❸L dr D2
配套轴承

公称型号 D1 B G D3

FDCSB
FDCSN
FDCAY

20 38 45 50 - - - -

6

15  RSF69/6-2Z 15 5

1.2

17

25 38 45 50 60 - - -

17
 RSF606-2Z 17

6
19

30 38 45 50 60 70 - -

30A 38 45 50 60 70 - -

8

 RM69/8-2Z 19 - -

35 38 45 50 60 70 85 90

22
 RSF608-2Z 22 7 1.5 25

40 38 45 50 60 70 85 90

40A 38 45 50 60 70 85 90 10  R6000-2Z 26 8 - -

❶代号 类型 🄼材质 🅂表面处理 轴承🄼材质
FDCSB

轴承拆卸式
45# 四氧化三铁保护膜

钢FDCSN 45# 无电解镀镍
FDCAY 铝合金 本色阳极氧化

其余6.3

B B

1.6

B B

1.6

轴承拆卸型

轴承拆卸型
BFSCD

GG

注：轴承可拆卸
D=30A·40A

D
1H

7

D
1D
2

D
2

D
3 D

2

4 L-0.20

3
dr 2
D

4 L-0.20

3
dr

轴承拆卸型
FDCSB
FDCSN
FDCAY

❶代号 - ❷D - ❸L

FDCSB - D60 - L70

订购编号示例

交期缩短 大批量订单自制产品

视角标准：第一视角


