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紧定螺钉型

圆皮带用滑轮

❶代号 类型 🄼材质 🅂表面处理
RADSB RBDSB

梯形槽
45# 四氧化三铁保护膜

RADSN RBDSN 45# 无电解镀镍
RADAY RBDAY A6061 本色阳极氧化
RCDSB RDDSB

弧形槽
45# 四氧化三铁保护膜

RCDSN RDDSN 45# 无电解镀镍
RCDAY RDDAY A6061 本色阳极氧化

❶代号 ❷D
❸配套皮带半径

(梯形槽)/R (弧形槽)

❹dr轴孔规格指定单位1mm
D1 D2 T L B W m圆孔·圆孔+螺纹孔H·C(H7) K·S(仅10)(键槽+螺纹孔)

A型·B型 A型 B型
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RDDAY
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 带★符号的尺寸仅为B型。
 ▲轴孔直径15以上时为M5。
 选购新的JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4mm(高1.8mm)的规格时，请指定S10。

订购编号示例

❶代号 - ❷D - ❸皮带半径/R - ❹dr轴孔规格 - ❺追加工代码

RADSB - D20 - R2 - H6
RDDSB - D50 - R2.5 - K10 - DS

圆孔+螺纹孔 新JIS键槽+螺纹孔

S种类仅为dr=10情况下可选

圆孔

bJS9 

t

梯形槽对比弧形槽打滑的概率更小
产品不附带紧定螺钉 drH7

轴孔dr规格3

T
T/22-M3

（有效长度≥6）

1 1
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2-m

T
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L

弧形槽A型
RCDSN RCDAYRCDSB

弧形槽B型（带轮毂）
RDDSN RDDAYRDDSB
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梯形槽B型（带轮毂）
RBDSN RBDAYRBDSB
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交期缩短 大批量订单自制产品

视角标准：第一视角



1149

新商城带来全新体验，�D/�D图纸在线浏览与选型
400-6699-428 www.ant-fa.com

皮
带/

滑
轮/

惰
轮

E1
皮
带/

滑
轮/

惰
轮

E1

紧定螺钉型

圆皮带用滑轮    

公称型号 drH7 bJS9 t

K8 8
+0.015
  0

3 士0.0125
1.4

+0.1 
0

K10 10 1.4

S10 10 4

士0.0150

1.8

K11·K12 11·12
+0.018 
  0

4 1.8

K13~K17 13~17 5 2.3

K18 18 6 2.8

K19·K20 19·20
+0.021 
  0

6 2.8

K:新JIS(B1301)键槽尺寸表。

圆孔+螺纹孔 新JIS键槽+螺纹孔

S种类仅为dr=10情况下可选

圆孔

bJS9 

t

梯形槽对比弧形槽打滑的概率更小
产品不附带紧定螺钉 drH7

轴孔dr规格3

T
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T
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弧形槽A型
RCDSN RCDAYRCDSB

弧形槽B型（带轮毂）
RDDSN RDDAYRDDSB
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  追加工类型 外径缩短

代号 DS

示例图

圆孔+螺纹孔 新JIS键槽+螺纹孔

S种类仅为dr=10情况下可选

圆孔

bJS9 

t

梯形槽对比弧形槽打滑的概率更小
产品不附带紧定螺钉 drH7

轴孔dr规格3

T
T/22-M3

（有效长度≥6）

1 1
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T
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弧形槽A型
RCDSN RCDAYRCDSB

弧形槽B型（带轮毂）
RDDSN RDDAYRDDSB
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梯形槽B型（带轮毂）
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详细信息

切割外圆减少外径尺寸

皮带半径/R

适用规格 DS

1 D+0.8

1.5 D+1.2

2 D+1.6

2.5 D+1.8

                                        仅适用于皮带半径 

指定方法 DS

可选加工

交期缩短 大批量订单自制产品
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