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精致型高扭矩橡胶带
S3M 型 交期缩短

大批量
订购
bulk order

 使用温度 -20~80℃。

■ S3M 型

订购编号示例

❶代号 - ❷齿形❸公称宽度 - ❹编号
HQ-ABRN - S3M060 - 114

产品特点：应用于通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等。

型式 齿面保护层 材质 芯线
HQ-ABRN-S3M 尼龙帆布 氯丁橡胶 玻璃纤维

HQ-ABRN-S3M（齿距：3mm）

❶代号 ❷齿形 ❸公称宽度 ❹编号 周长
（mm）

齿
数

HQ-
ABRN   

S3M

060
(6mm) 

100
(10mm)   

150
(15mm)

114 114 38
141 141 47
147 147 49
150 150 50
159 159 53
162 162 54
165 165 55
174 174 58
177 177 59
180 180 60
186 186 62
189 189 63
192 192 64
195 195 65
198 198 66
204 204 68
207 207 69
210 210 70
213 213 71
216 216 72
219 219 73
222 222 74
225 225 75
228 228 76
231 231 77
234 234 78
237 237 79
240 240 80
243 243 81
246 246 82
249 249 83
252 252 84
255 255 85
264 264 88
270 270 90
273 273 91
276 276 92
279 279 93
282 282 94
285 285 95
288 288 96
291 291 97
294 294 98
297 297 99
300 300 100
303 303 101
309 309 103

HQ-ABRN-S3M（齿距：3mm）

❶代号 ❷齿形 ❸公称宽度 ❹编号 周长
（mm）

齿
数

HQ-
ABRN   

S3M

060
(6mm) 

100
(10mm)   

150
(15mm)

318 318 106
324 324 108
327 327 109
330 330 110
333 333 111
336 336 112
342 342 114
345 345 115
348 348 116
351 351 117
354 354 118
357 357 119
363 363 121
366 366 122
369 369 123
372 372 124
375 375 125
378 378 126
384 384 128
387 387 129
390 390 130
396 396 132
402 402 134
405 405 135
408 408 136
411 411 137
414 414 138
420 420 140
423 423 141
426 426 142
432 432 144
435 435 145
438 438 146
441 441 147
444 444 148
450 450 150
462 462 154
465 465 155
471 471 157
474 474 158
477 477 159
486 486 162
489 489 163
492 492 164
498 498 166
501 501 167
504 504 168

HQ-ABRN-S3M（齿距：3mm）

❶代号 ❷齿形 ❸公称宽度 ❹编号 周长
（mm） 齿数

HQ-
ABRN   

S3M

060
(6mm) 

100
(10mm)   

150
(15mm)

510 510 170
519 519 173
522 522 174
525 525 175
528 528 176
531 531 177
540 540 180
546 546 182
555 555 185
558 558 186
570 570 190
576 576 192
579 579 193
582 582 194
588 588 196
597 597 199
600 600 200
606 606 202
609 609 203
624 624 208
642 642 214
651 651 217
660 660 220
699 699 233
738 738 246
768 768 256
789 789 263
804 804 268
900 900 300
927 927 309
951 951 317
954 954 318
960 960 320
966 966 322
972 972 324
981 981 327

1035 1035 345
1056 1056 352
1065 1065 355
1119 1119 373
1170 1170 390
1299 1299 433
1341 1341 447
1401 1401 467
1545 1545 515
1680 1680 560
2025 2025 675
3210 3210 1070

ABRN-S3M
S3M型
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高品质产品

进口
产品

标准加工
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