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导槽型自润滑导轨(15mm)

无油线性导轨

❶代号 🄼材质 s(导槽高度) u(导槽宽度)
OFSLCPL 高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2 15 8

❶代号 - ❷W - ❸L

OFSLCPL - W23 - L80

订购编号示例

❶代号 ❷ W ❸ L T W1 d1 d2 H 螺栓孔数 A B C

OFSLCPL

23

80

30 7.5 11 7 7

2

20

一 一
100 一 一
120

3

一 一
140 一 一
160 一 一
180 一 一
200

4
70 130

220 80 140

28

80

35 10 14 9 9

2

20

一 一
100 一 一
120

3

一 一
140 一 一
160 一 一
180 一 一
200

4
70 130

220 80 140

  7  7天发货交货期
交货期

数量 1~9 10~

折扣率 100% 现询
优惠价
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新商城带来全新体验，�D/�D图纸在线浏览与选型
400-6699-428 www.ant-fa.com

新产品

NEW

视角标准：第一视角


