
Variable Schnellspanner

81

■ Hebel ist in Spannstellung waagrecht
■ Automatisch stufenlose Anpassung der 

Spannhöhe bis 20 mm bei annähernd 
gleichbleibender Spannkraft – ohne 
manuelle Änderung der Druckschrau-
ben-Position

■ Regulierbare Spannkraft bis zu 1.100 N 
je nach Einstellung der Stellschraube 
im Gelenk

■ Stabile, vergütete Stahlbleche für lange 
Lebensdauer

■ Lochmuster der Grundplatte für Milli-
meter und Inch passend

■ Hochwertiger, ölbeständiger 2-Kompo-
nenten-Kunststoffgriff mit Abgleit-
schutz

Waagrechtspanner mit offenem Arm 
und vertikaler Grundplatte STC-HV

3D-CAD Daten zum Download unter http://bessey.partcommunity.com

Maßtabelle

Automatische 
Anpassung

mm mm N kg St. VB0003

STC-HV20 35 20 1.100 0,21 6 21,50

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 H4 H5 H6 B1 B2 B3 B4 Lo1 Lo2 Lo3 Lo4 Ø

STC-HV20 mm 167 45 20 16 83 38 – 46 – 65 162 10 42 45 – 10 6 20 18 10-13 26 13 – 5,6
" 6,57 1,77 0,79 0,63 3,27 1,50 – 1,81 – 2,56 6,38 0,39 1,65 1,77 – 0,39  0,24 0,79 0,71 0,39-0,51 1,02 0,51 – 0,22
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