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Non-metallic hole seals
Nicht-metallische Bohrungsdichtungen
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Beschreibung: Entwickelt für den Einsatz in korrosiven Umgebungen zur 
Versiegelung von zusätzlichen Drucktastenbohrungen, Leerrohröffnungen und 
Ausbruchöffnungen gegen Staub, Schmutz, Öl und Wasser. Diese Bohrungsdichtungen 
eignen sich für die Versiegelung von Schaltschranköffnungen in Branchen wie 
Erdöl- und chemische Verarbeitung, Abwasseraufbereitung, Zellstoff und Papier, 
Außenüberwachung und allen anderen Branchen in rauen Umgebungen

Material: Polyestermaterial mit strukturierter Oberfläche RAL 7035

Schutzart: IP66, TYPE 4, 4X.

Oberfläche
Maxi-
maler Bohrungs-
durchmesser

Durchmesser der 
Bohrungsdichtung VPE

Strukturierte Ober-
fläche RAL 7035 33 40 1

Strukturierte Ober-
fläche RAL 7035 49 56 1

Strukturierte Ober-
fläche RAL 7035 80 89 1


