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Zusätzliche Informationen: Die Flanschkupplung verbindet ein Rohr mit dem 
Gehäuse und ermöglicht so eine Gehäusedrehung um 300 Grad. Das Gehäuse kann 
in seiner Position arretiert werden. Die Flanschkupplung ist mit Sicherheitsanschlag 
und wartungsfreiem Lager ausgestattet. Schwarze Oberfläche, RAL 9005. 
Aluminiumdruckgusskonstruktion. Mit Installationsanleitungen, Dichtungen, 
Rohrbefestigungsschrauben und Befestigungsteilen für das Gehäuse.

Bemerkung: Das maximale Gewicht, das ein mittlerer Schwenkarm stützen kann, hängt von 
der Länge des Arms und der Systemstruktur ab. Siehe Abbildung in der Montageanleitung.
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