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PSTŚruba pasowana z tulejką
Stripper bolt with bushing

d D1 s k k1 D
M6 10 5 10 5,5 15
M8 12,5 6 13 6,5 19

M10 15 8 15 7,5 23
M12 17,5 10 18 9,0 27
M16 23 14 24 11,0 34

L
NR KAT.

d
M6 M8 M10 M12 M16

20 PST-06020
25 PST-06025
30 PST-06030 PST-08030 PST-10030
35 PST-06035 PST-08035 PST-10035
40 PST-06040 PST-08040 PST-10040 PST-12040
45 PST-06045 PST-08045 PST-10045 PST-12045
50 PST-06050 PST-08050 PST-10050 PST-12050 PST-16050
55 PST-06055 PST-08055 PST-10055 PST-12055
60 PST-06060 PST-08060 PST-10060 PST-12060 PST-16060
70 PST-06070 PST-08070 PST-10070 PST-12070 PST-16070
80 PST-06080 PST-08080 PST-10080 PST-12080 PST-16080
90 PST-06090 PST-08090 PST-10090 PST-12090 PST-16090

100 PST-08100 PST-10100 PST-12100 PST-16100
110 PST-12110 PST-16110
120 PST-10120 PST-12120 PST-16120
140 PST-12140 PST-16140
150 PST-16150
160 PST-16160
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Zdjąć pierścień 
przed montażem
Remove O-ring  
before assembly
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