
A13Zastrzega sie mozliwosc zmian
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Przekrój A - A

Przekrój B - B

KORPUS TŁOCZNIKA Z PROWADZENIAMI DIN 9816, TYP D

Rodja prowadzenia

Prowadzenie sliz gowe
(spieki)

Powierzchnia robocza         
Nr katalogowy część I* d1 a2 b1 b2 c1 c2 d2 d3 e l r
201.07.040.030.□□ 40 112 45 55 36 40 16 15 66 100 - 355 13
201.07.063.030.□□ 63 142 68 78 40 55 16 15 90 125 - 355 14
*Nr zamówienia – część 2 = uzupełnić typ/długość słupów prowadzących
� Przykład zamówienia: zob. na początku rozdziału A Żeliwne korpusy tłoczników

201.07.
     

Korpus tłocznika z prowadzeniami DIN 9816, typ D

https://www.de.shop.fibro.com/pl/201-07-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-07-s%C3%A4ulengestell-din-9816-form-d-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_07_asmtab.prj&cwid=4194



