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sous réserve de modifications

COLONNE DE GUIDAGE DÉMONTABLE À FIXATION MÉDIANE CONIQUE

2020.64.
      

Colonne de guidage démontable à fixation médiane conique

d1 25 25 32 32 32 32 32 32
d2 70 70 76 76 76 76 76 76
d3 55 55 62 62 62 62 62 62
d4 27,86 27,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86
k 26 26 30 30 30 30 30 30
l2 102 122 102 122 122 137 142 162
l3 143 143 143 143 153 153 153 153
l4 102 102 102 102 112 112 112 112
l5 41 41 41 41 41 41 41 41

Exemple de montage

Exemple de commande :

Colonne de guidage démontable à fixation médiane conique = 2020.64.
Diamètre de guidage d1 32 mm = 032.
Longueur avec collerette (court) l2 122 mm = 122.
Longueur jusqu'au collerette (longue) l3 153 mm = 153.
Classification TOL jaune = 10
N° de commande = 2020.64. 032. 122.153. 10

Matière :
Acier, trempé 62 ± 2 HRC

Exécution :
finement rectifié

Remarque :
Bague de fixation correspondantes 2021.64
Utiliser des vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 12.9.
� Jeux de fonctionnement / Précontrainte voir le tableau de classifica-
tion d’appariement au début du chapitre D.
�Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de 
sélection au début du chapitre D.
�Équation de flexion voir au début du chapitre D.
Marge de tolerances :
jaune = .10
vert = .20

https://www.de.shop.fibro.com/fr/2020-64-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2020-64-wechsel-f%FChrungss%E4ule-mit-konischer-mittenbefestigung-fibro?info=fibro/normalien/d/d03/2020-64.prj



