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Degisimlere tabiidir

MERKEZDEN KONİK SABİTLEMELİ SÖKÜLEBİLİR KOLON

2020.64.
      

Merkezden konik sabitlemeli sökülebilir kolon

d1 25 25 32 32 32 32 32 32
d2 70 70 76 76 76 76 76 76
d3 55 55 62 62 62 62 62 62
d4 27,86 27,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86
k 26 26 30 30 30 30 30 30
l2 102 122 102 122 122 137 142 162
l3 143 143 143 143 153 153 153 153
l4 102 102 102 102 112 112 112 112
l5 41 41 41 41 41 41 41 41

Montaj Örnegi

Siparis Kodu (örnek):

Merkezden konik sabitlemeli sökülebilir kolon = 2020.64.
Kılavuz çapı d1 32 mm = 032.
Şapkalı uzunluk (kısa) l2 122 mm = 122.
Şapkaya kadar uzunluk (uzun) l3 153 mm = 153.
Sınıflandırma TOL sarı = 10
Siparis No = 2020.64. 032. 122.153. 10

Malzeme:
Sertleştirilmiş çelik 62 ± 2 HRC

Yürütme:
taşlanmış yüzey

Not:
Uygun Kalıp Burcu 2021.64.
DIN EN ISO 4762 12.9 normlarında vida kullanınız.
�Geçme / Ön yükleme seçenekleri için D bölümünün başlangıcına 
bakınız.
�Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.
�Bükülme formülü için D bölümünün başlangıcına bakınız.
Tolerans aralığı:
sarı = .10
yeşil = .20

https://www.de.shop.fibro.com/en/2020-64-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2020-64-wechsel-f%FChrungss%E4ule-mit-konischer-mittenbefestigung-fibro?info=fibro/normalien/d/d03/2020-64.prj



