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2021.64.

保留更改的权利

与锥形导柱2020.64.匹配的固定导套

材料:
16 MnCr5
表面硬度：60 ± 2 HRC, 淬火深度：0,8–1 mm

结构:
螺纹硬化处理

固定件:
带槽螺母 2073.48.□□15 另行订购

安装示例

订购编号 d1 d2 d3 d5 d6

2021.64.025 25.5 M35x1,5 37 43 27.86
2021.64.032 32.5 M40x1,5 44 50 34.86

2021.64.
      
与锥形导柱2020.64.匹配的固定导套

https://www.de.shop.fibro.com/en/2021-64-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2021-64-haltebuchse-f%FCr-konische-f%FChrungss%E4ule-2020-64-fibro?info=fibro/normalien/d/d03/2021-64.prj



