
D86

2°

6
12

51 33
,8
4

45°

n5d3

d2

d1

d5
d6

2021.64.

Degisimlere tabiidir

KONİK KOLONLAR İÇİN TUTUCU BURÇ 2020.64.

Montaj Örnegi

Sipariş No. d1 d2 d3 d5 d6

2021.64.025 25,5 M35x1,5 37 43 27,86
2021.64.032 32,5 M40x1,5 44 50 34,86

2021.64.
      

Konik kolonlar için tutucu burç 2020.64.

Malzeme:
16 MnCr5
Yüzey sertliği: 60 ± 2 HRC, Sertleştirme Derinliği: 0,8–1 mm

Yürütme:
Dişler Sertleştirilmemiş

Sabitleme:
Kolon Somunu 2073.48.□□15 ekstra sipariş edilir.

https://www.de.shop.fibro.com/en/2021-64-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2021-64-haltebuchse-f%FCr-konische-f%FChrungss%E4ule-2020-64-fibro?info=fibro/normalien/d/d03/2021-64.prj



