
D171

2053.70.

90°
d

-0
,1

0,
5 

x 
45

°

5d
3d

4d

s 0,
5 

x 
45

°

7

d6

t

保留更改的权利

材料:
带固态润滑剂的铜, 易维护

说明:
复合载荷下与2052.70的 导套配合使用
不提供螺栓。

固定件:
自 d3 = 10,2 2 X M3
自 d3 = 20,2 2 X M5
自 d3 = 40,2 2 X M6
自 d3 = 50,3 4 X M6
自 d3 = 60,3 4 X M8
自 d3 = 90,5 4 X M10

d1 10 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 120
d3 10.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2 40.2 45.3 50.3 55.3 60.3 65.3 70.3 75.3 80.3 90.5 100.5 120.5
d4 30 40 40 40 50 50 50 50 55 60 70 80 90 100 110 120 125 130 140 150 170 190 200
d5 20 28 28 28 28 28 35 35 40 45 50 60 67.5 75 85 90 95 100 110 120 140 160 175
d6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 5.5 5.5 5.5 5.5 6.6 6.6 6.6 6.6 9 9 9 9 9 11 11 11
d7 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 11.5 11.5 11.5 11.5 13.7 13.7 13.7 13.7 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 22.7 22.7 22.7
s 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
t 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 3 3 3 3 3.6 3.6 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 5.9 5.9 5.9

2053.70. 止推垫圈，带固态润滑剂的青铜

止推垫圈，带固态润滑剂的青铜

订购示例:

止推垫圈，带固态润滑剂的青铜 = 2053.70.
导向装置直径 d1 40 mm = 040
订购编号 = 2053.70. 040

https://www.de.shop.fibro.com/en/2053-70-
https://fibro.partcommunity.com?info=fibro/normalien/d/d06/d06_01/2053-70.prj



