
D171

2053.70.

90°
d

-0
,1

0,
5 

x 
45

°

5d
3d

4d

s 0,
5 

x 
45

°

7

d6

t

Zmeny vyhrazeny

Materiál:
Bronz s grafitovými tělísky, nenáročný na údržbu

Upozornění:
Při axiálním zatížení používat společně s pouzdry 2052.70.
Dodává se bez šroubů.

Upevnění:
od d3 = 10,2 2 X M3
od d3 = 20,2 2 X M5
od d3 = 40,2 2 X M6
od d3 = 50,3 4 X M6
od d3 = 60,3 4 X M8
od d3 = 90,5 4 X M10

d1 10 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 120
d3 10,2 12,2 13,2 14,2 15,2 16,2 18,2 20,2 25,2 30,2 35,2 40,2 45,3 50,3 55,3 60,3 65,3 70,3 75,3 80,3 90,5 100,5 120,5
d4 30 40 40 40 50 50 50 50 55 60 70 80 90 100 110 120 125 130 140 150 170 190 200
d5 20 28 28 28 28 28 35 35 40 45 50 60 67,5 75 85 90 95 100 110 120 140 160 175
d6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 5,5 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6 6,6 9 9 9 9 9 11 11 11
d7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 11,5 11,5 11,5 11,5 13,7 13,7 13,7 13,7 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 22,7 22,7 22,7
s 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
t 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3 3 3 3 3,6 3,6 3,6 3,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 5,9 5,9 5,9

2053.70. Náběhová podložka, Bronzová s grafitovými tělísky

NÁBĚHOVÁ PODLOŽKA, BRONZOVÁ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY

Příklad objednávky:

Náběhová podložka, Bronzová s grafitovými tělísky = 2053.70.
Průměr vedení d1 40 mm = 040
Objednací číslo = 2053.70. 040

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2053-70-
https://fibro.partcommunity.com?info=fibro/normalien/d/d06/d06_01/2053-70.prj



