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Zastrzega sie mozliwosc zmian

Material:
Brąz z wkładkami grafitowymi, nie wymaga stałej konserwacji

Uwaga:
W warunkach obciążenia osiowego należy stosować dodatkowo tuleje 
2052.70.
Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.

Mocowanie:
od d3 = 10,2 2 X M3
od d3 = 20,2 2 X M5
od d3 = 40,2 2 X M6
od d3 = 50,3 4 X M6
od d3 = 60,3 4 X M8
od d3 = 90,5 4 X M10

d1 10 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 120
d3 10,2 12,2 13,2 14,2 15,2 16,2 18,2 20,2 25,2 30,2 35,2 40,2 45,3 50,3 55,3 60,3 65,3 70,3 75,3 80,3 90,5 100,5 120,5
d4 30 40 40 40 50 50 50 50 55 60 70 80 90 100 110 120 125 130 140 150 170 190 200
d5 20 28 28 28 28 28 35 35 40 45 50 60 67,5 75 85 90 95 100 110 120 140 160 175
d6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 5,5 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6 6,6 9 9 9 9 9 11 11 11
d7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 11,5 11,5 11,5 11,5 13,7 13,7 13,7 13,7 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 22,7 22,7 22,7
s 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
t 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3 3 3 3 3,6 3,6 3,6 3,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 5,9 5,9 5,9

2053.70. Podkładka oporowa, Brąz z wkładkami grafitowymi

PODKŁADKA OPOROWA, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI

Przyklad zamówienia:

Podkładka oporowa, Brąz z wkładkami grafitowymi = 2053.70.
Średnica tulei d1 40 mm = 040
Numer katalogowy = 2053.70. 040

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2053-70-
https://fibro.partcommunity.com?info=fibro/normalien/d/d06/d06_01/2053-70.prj



