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Zastrzega sie mozliwosc zmian

KOSZYK KULKOWY Z PODCIĘCIEM ZABEZPIECZAJĄCYM, 
TWORZYWO SZTUCZNE

Material:
Koszyk: Tworzywo sztuczne, POM
Kulki: Stal hartowana wg DIN 5401

Uwaga:
Koszyki kulkowe wyposażone są w wytoczenie 
na pierścień zabezpieczający DIN 471 
(206.72.).
�Opis prowadzeń kulkowych – zob. na 
początku rozdziału D.
�Trwałość i nośność dynamiczna, patrz 
koniec rozdziału D.
I = Katalogowa długość nominalna
l1 = Długość produkcyjna

2060.41.
      

Koszyk kulkowy z podcięciem zabezpieczającym, Tworzywo sztuczne

d1 12 15 16 19 20 24 25 30 32 38 40
k 2 3 3 3 4 4
n 1,1 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1
m 1,1 1,3 1,3 1,6 1,85 1,85

Łączna liczba 
l / l1 kulek     
24 / 24 84 56 64
31 / 31 112 84 96 108 72
45 / 45 182 126 144 162 126 140
56 / 56 168 192 216 162 180
71 / 71 256 288 216 240
95 / 95 378 306 340

Przyklad zamówienia:

Koszyk kulkowy z podcięciem zabezpieczającym, Tworzywo sztuczne = 2060.41.
Średnica tulei d1 24 mm = 024.
Katalogowa długość nominalna koszyka kulkowego l 56 mm = 056
Numer katalogowy = 2060.41. 024. 056

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2060-41-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2060-41-kugelk%C3%A4fig-mit-sicherungsringeinstich-kunststoff-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fd%2Fd07%2Fd07_01%2F2060_41.prj&cwid=5492



