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con riserva di variazioni

ANELLO PARAPOLVERE

Esempio di montaggio

N. d’ordine d1 d2 d3

206.95.024 24 45 55
206.95.025 25 45 55
206.95.030 30 55 65
206.95.032 32 55 65
206.95.038 38 65 75
206.95.040 40 65 75
206.95.042 42 65 75
206.95.048 48 78 94
206.95.050 50 78 94
206.95.052 52 78 94
206.95.060 60 92 110
206.95.063 63 92 110
2061.95.024 24 50 60
2061.95.025 25 50 60

         
  

206.95./2061.95.    Anello parapolvere

Descrizione:
Gli anelli parapolvere della FIBRO proteggono le colonne di guida dalla 
rapida usura che si verificherebbe nel funzionamento in ambienti 
polverosi.
I diametri esterni di questi anelli sono adeguatamente fissati in base alle 
misure dei portastampi fusi e normalizzati e consentono un fissaggio 
incassato nell’attrezzo, oppure semplicemente sovrap-posto.

Nota:
Gli anelli parapolvere vengono forniti con tre viti M 4 x 16 DIN 963.

https://www.de.shop.fibro.com/en/206-95
https://www.de.shop.fibro.com/en/2061-95
https://www.de.shop.fibro.com/en/206-95-_2061-95-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_06/206-95.prj



