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Zastrzega sie mozliwosc zmian

PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY ZANIECZYSZCZENIA

Przyklad zabudowy

Numer katalogowy d1 d2 d3

206.95.024 24 45 55
206.95.025 25 45 55
206.95.030 30 55 65
206.95.032 32 55 65
206.95.038 38 65 75
206.95.040 40 65 75
206.95.042 42 65 75
206.95.048 48 78 94
206.95.050 50 78 94
206.95.052 52 78 94
206.95.060 60 92 110
206.95.063 63 92 110
2061.95.024 24 50 60
2061.95.025 25 50 60

         
  

206.95./2061.95.    Pierścień zgarniający zanieczyszczenia

Opis:
Pierścienie zgarniające FIBRO chronią słupy prowadzące przed przedwc-
zesnym zużyciem podczas pracy w zanieczyszczonym otoczeniu.
Pierścienie zgarniające posiadają średnicę zewnętrzną przystosowaną do 
standardowych korpusów odlewanych, dzięki czemu mogą być moco-
wane w narzędziu przez zakładanie lub wpuszczanie.

Uwaga:
W zakres dostawy pierścieni zgarniających wchodzą 3 śruby M4 x 16 DIN 
963.

https://www.de.shop.fibro.com/pl/206-95
https://www.de.shop.fibro.com/pl/2061-95
https://www.de.shop.fibro.com/pl/206-95-_2061-95-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_06/206-95.prj



