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con riserva di variazioni

Staffa di serraggio
comprendente la vite
– in acciaio, fresato
– altezza di serraggio 6 - 6,3 mm
– vite M10

Staffa di serraggio
secondo GM, comprendente la 
vite
2072.46.30.12
– in acciaio, fresato
– altezza di serraggio 6 mm
– vite M8
2072.46.30.16
– in acciaio, fresato
– altezza di serraggio 6 mm
– vite M10

Staffa di serraggio
secondo NAAMS, comprendente 
la vite
– in acciaio, tranciato e piegato
– altezza di serraggio 6 - 6,3 mm
– vite M6

STAFFA DI SERRAGGIO CON VITE
STAFFA DI SERRAGGIO CON VITE, GM-NORM
STAFFA DI SERRAGGIO CON VITE, NAAMS

https://www.de.shop.fibro.com/en/2072-46-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2072-46-30-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2072-47-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_11/2072-46.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_11/2072_46_30.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_11/2072-47.prj



