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2192.90.

VİDA TIPASI

Tanim:
Tamir Çözümü:
Vidalı tıpalar hatalı delikleri kapatmak ya da küçültmek için kullanılır.

Not:
Vidayı gittiği yere kadar vidalayın (asgari vidalama uzunluğu = çap)
Yüksek güçlü LOCTITE® (281.270) kullanılarak vidanın gevşemesi engelle-
nebilir.
Düzlükler ve yivler arasındaki ayrıklıkları mekanik olarak giderin.

2192.90.
      

Vida tıpası

Sipariş No. Malzeme M b c d SW
2192.90.1.12.150 C15 (1.0401) M12x1,5 12 8 8,5 10
2192.90.1.16.150 C15 (1.0401) M16x1,5 16 10 12,5 12
2192.90.1.20.150 C15 (1.0401) M20x1,5 20 12 16,5 17
2192.90.1.24.150 C15 (1.0401) M24x1,5 24 14 20,5 19
2192.90.1.28.150 C15 (1.0401) M28x1,5 28 14 24,5 22
2192.90.1.30.150 C15 (1.0401) M30x1,5 30 12 27,4 22
2192.90.1.32.150 C15 (1.0401) M32x1,5 32 14 28,5 22
2192.90.2.12.150 GG25 (EN-GJL-250) M12x1,5 12 8 8,5 10
2192.90.2.16.150 GG25 (EN-GJL-250) M16x1,5 16 10 12,5 12
2192.90.2.20.150 GG25 (EN-GJL-250) M20x1,5 20 12 16,5 17
2192.90.2.24.150 GG25 (EN-GJL-250) M24x1,5 24 14 20,5 19
2192.90.2.28.150 GG25 (EN-GJL-250) M28x1,5 28 14 24,5 22
2192.90.2.30.150 GG25 (EN-GJL-250) M30x1,5 30 12 27,4 22
2192.90.2.32.150 GG25 (EN-GJL-250) M32x1,5 32 14 28,5 22

https://www.de.shop.fibro.com/en/2192-90-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-90-gewindestopfen-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc04%2F2192_90.prj&cwid=2951



