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MUELLE REDONDO, DE GOMA 70 SHORE A

Material:
Caucho de cloropreno 70 Shore A
Color: negro

Nota:
Las propiedades físicas de los muelles elastó-
meros hacen propensos a cierta tendencia a la 
sedimentación, dependiente del calor producido 
por la fricción interna, de la rapidez y carrera de 
compresión, así como de la carga y la dureza de 
Shore.
La misma puede alcanzar del 3 % al 5 % de la 
longitud L0.

Propiedades físicas:
Resistencia a la tracción según DIN 53504: ≥ 12 
N/mm²
Alargamiento de rotura según DIN 53504:≥ 250 
%
Densidad según DIN 53479: 1.37 g/cm³
Test de compactación según DIN 53517: ≤ 20 % 
(24 h/70 °C)
Temperatura de trabajo: -20 °C hasta 80 °C 
durante un tiempo reducido hasta 120 °C

Código d1 L0 d2 f max.
2461.2.016.012 16 12 6,5 4,8
2461.2.016.016 16 16 6,5 6,4
2461.2.016.020 16 20 6,5 8
2461.2.016.025 16 25 6,5 10
2461.2.020.016 20 16 8,5 6,4
2461.2.020.020 20 20 8,5 8
2461.2.020.025 20 25 8,5 10
2461.2.020.032 20 32 8,5 12,8
2461.2.025.020 25 20 10,5 8
2461.2.025.025 25 25 10,5 10
2461.2.025.032 25 32 10,5 12,8
2461.2.025.040 25 40 10,5 16
2461.2.032.032 32 32 13,5 12,8
2461.2.032.040 32 40 13,5 16
2461.2.032.050 32 50 13,5 20
2461.2.032.063 32 63 13,5 25,2
2461.2.040.032 40 32 13,5 12,8
2461.2.040.040 40 40 13,5 16
2461.2.040.050 40 50 13,5 20
2461.2.040.063 40 63 13,5 25,2
2461.2.040.080 40 80 13,5 32
2461.2.050.032 50 32 17 12,8
2461.2.050.040 50 40 17 16
2461.2.050.050 50 50 17 20
2461.2.050.063 50 63 17 25,2
2461.2.050.080 50 80 17 32
2461.2.050.100 50 100 17 40
2461.2.063.032 63 32 17 12,8
2461.2.063.040 63 40 17 16
2461.2.063.050 63 50 17 20
2461.2.063.063 63 63 17 25,2
2461.2.063.080 63 80 17 32

Código d1 L0 d2 f max.
2461.2.063.100 63 100 17 40
2461.2.063.125 63 125 17 50
2461.2.080.032 80 32 21 12,8
2461.2.080.040 80 40 21 16
2461.2.080.050 80 50 21 20
2461.2.080.063 80 63 21 25,2
2461.2.080.080 80 80 21 32
2461.2.080.100 80 100 21 40
2461.2.080.125 80 125 21 50
2461.2.100.032 100 32 21 12,8
2461.2.100.040 100 40 21 16
2461.2.100.050 100 50 21 20
2461.2.100.063 100 63 21 25,2
2461.2.100.080 100 80 21 32
2461.2.100.100 100 100 21 40
2461.2.100.125 100 125 21 50
2461.2.125.032 125 32 27 12,8
2461.2.125.040 125 40 27 16
2461.2.125.050 125 50 27 20
2461.2.125.063 125 63 27 25,2
2461.2.125.080 125 80 27 32
2461.2.125.100 125 100 27 40
2461.2.125.125 125 125 27 50
2461.2.125.160 125 160 27 64
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Muelle redondo, de goma 70 Shore A
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MUELLE REDONDO, DE GOMA 70 SHORE A
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∅ 50/70 Shore A
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∅ 40/70 Shore A
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∅ 80/70 Shore A
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2461.2.063.
∅ 63/70 Shore A
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2461.2.100.
∅ 100/70 Shore A
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∅ 20/70 Shore A
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