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2461.2.

Degisimlere tabiidir

KAUÇUK YAY 70 SHORE A

Malzeme:
Kloropen kauçuk 70 Shore A
Rengie: siyah

Not:
Fiziksel özelliklerinden dolayı poliüretan 
elastomer malzeme kısalma eğilimindedir. Bu 
eğilim, sürtünmeden doğan iç sıcaklığa, hıza, 
yük değişimindeki sayıya, yay mesafesine ve 
Shore sertliğine bağlıdır
Bu kısalma, en fazla yay uzunluğunun %3 ila 
%5i kadar olabilir.

Fiziksel karakteri:
DIN 53504'e göre çekme kuvveti: ≥ 12 N/mm²
Kopmadan önceki uzama (DIN 53504):
≥ 250 %
Kütle Yoğunluğu (DIN 53479: 1.37 g/cm³
Basınç seti (DIN 53517):
≤ 20 % (24 h/70 °C)
Sıcaklık aralığı:
-20 °C - 80 °C arası, kısa süreli azami 120 °C

Sipariş No. d1 L0 d2 f max.
2461.2.016.012 16 12 6,5 4,8
2461.2.016.016 16 16 6,5 6,4
2461.2.016.020 16 20 6,5 8
2461.2.016.025 16 25 6,5 10
2461.2.020.016 20 16 8,5 6,4
2461.2.020.020 20 20 8,5 8
2461.2.020.025 20 25 8,5 10
2461.2.020.032 20 32 8,5 12,8
2461.2.025.020 25 20 10,5 8
2461.2.025.025 25 25 10,5 10
2461.2.025.032 25 32 10,5 12,8
2461.2.025.040 25 40 10,5 16
2461.2.032.032 32 32 13,5 12,8
2461.2.032.040 32 40 13,5 16
2461.2.032.050 32 50 13,5 20
2461.2.032.063 32 63 13,5 25,2
2461.2.040.032 40 32 13,5 12,8
2461.2.040.040 40 40 13,5 16
2461.2.040.050 40 50 13,5 20
2461.2.040.063 40 63 13,5 25,2
2461.2.040.080 40 80 13,5 32
2461.2.050.032 50 32 17 12,8
2461.2.050.040 50 40 17 16
2461.2.050.050 50 50 17 20
2461.2.050.063 50 63 17 25,2
2461.2.050.080 50 80 17 32
2461.2.050.100 50 100 17 40
2461.2.063.032 63 32 17 12,8
2461.2.063.040 63 40 17 16
2461.2.063.050 63 50 17 20
2461.2.063.063 63 63 17 25,2
2461.2.063.080 63 80 17 32

Sipariş No. d1 L0 d2 f max.
2461.2.063.100 63 100 17 40
2461.2.063.125 63 125 17 50
2461.2.080.032 80 32 21 12,8
2461.2.080.040 80 40 21 16
2461.2.080.050 80 50 21 20
2461.2.080.063 80 63 21 25,2
2461.2.080.080 80 80 21 32
2461.2.080.100 80 100 21 40
2461.2.080.125 80 125 21 50
2461.2.100.032 100 32 21 12,8
2461.2.100.040 100 40 21 16
2461.2.100.050 100 50 21 20
2461.2.100.063 100 63 21 25,2
2461.2.100.080 100 80 21 32
2461.2.100.100 100 100 21 40
2461.2.100.125 100 125 21 50
2461.2.125.032 125 32 27 12,8
2461.2.125.040 125 40 27 16
2461.2.125.050 125 50 27 20
2461.2.125.063 125 63 27 25,2
2461.2.125.080 125 80 27 32
2461.2.125.100 125 100 27 40
2461.2.125.125 125 125 27 50
2461.2.125.160 125 160 27 64

2461.2.
      

Kauçuk Yay 70 Shore A

2461.2.016.
∅ 16/70 Shore A
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2461.2.032.
∅ 32/70 Shore A
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2461.2.025.
∅ 25/70 Shore A
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2461.2.050.
∅ 50/70 Shore A
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2461.2.040.
∅ 40/70 Shore A
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2461.2.080.
∅ 80/70 Shore A
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2461.2.063.
∅ 63/70 Shore A
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2461.2.125.
∅ 125/70 Shore A
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2461.2.100.
∅ 100/70 Shore A
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2461.2.020.
∅ 20/70 Shore A
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