
F50 Zmeny vyhrazeny

FIBROELAST®-KRUHOVÁ PRUŽINA 70 SHORE A
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Materiál:
Polyuretan na základě polyesteru 70 Shore A
barva: bílá

Upozornění:
Na základě fyzikálních vlastností mají polyure-
tanové elastomery sklon k "usazení". Ten závisí 
na vzniklé teplotě třením, okolní teplotě, 
rychlosti a počtu změn zatížení, zdvihu pružiny 
a tvrdosti.
Může činit 4 až 7% délky pružiny L0.

Objednací číslo d1 L0 d2 d3 f max.
2461.4.016.012 16 12 6,5 21 4,8
2461.4.016.016 16 16 6,5 21 6,4
2461.4.016.020 16 20 6,5 21 8
2461.4.016.025 16 25 6,5 21 10
2461.4.020.016 20 16 8,5 26 6,4
2461.4.020.020 20 20 8,5 26 8
2461.4.020.025 20 25 8,5 26 10
2461.4.020.032 20 32 8,5 26 12,8
2461.4.025.020 25 20 10,5 32 8
2461.4.025.025 25 25 10,5 32 10
2461.4.025.032 25 32 10,5 32 12,8
2461.4.025.040 25 40 10,5 32 16
2461.4.032.032 32 32 13,5 42 12,8
2461.4.032.040 32 40 13,5 42 16
2461.4.032.050 32 50 13,5 42 20
2461.4.032.063 32 63 13,5 42 25,2
2461.4.040.032 40 32 13,5 52 12,8
2461.4.040.040 40 40 13,5 52 16
2461.4.040.050 40 50 13,5 52 20
2461.4.040.063 40 63 13,5 52 25,2
2461.4.040.080 40 80 13,5 52 32
2461.4.050.032 50 32 17 65 12,8
2461.4.050.040 50 40 17 65 16
2461.4.050.050 50 50 17 65 20
2461.4.050.063 50 63 17 65 25,2
2461.4.050.080 50 80 17 65 32
2461.4.050.100 50 100 17 65 40
2461.4.063.032 63 32 17 81 12,8
2461.4.063.040 63 40 17 81 16
2461.4.063.050 63 50 17 81 20
2461.4.063.063 63 63 17 81 25,2
2461.4.063.080 63 80 17 81 32

Objednací číslo d1 L0 d2 d3 f max.
2461.4.063.100 63 100 17 81 40
2461.4.063.125 63 125 17 81 50
2461.4.080.032 80 32 21 104 12,8
2461.4.080.040 80 40 21 104 16
2461.4.080.050 80 50 21 104 20
2461.4.080.063 80 63 21 104 25,2
2461.4.080.080 80 80 21 104 32
2461.4.080.100 80 100 21 104 40
2461.4.080.125 80 125 21 104 50
2461.4.100.032 100 32 21 130 12,8
2461.4.100.040 100 40 21 130 16
2461.4.100.050 100 50 21 130 20
2461.4.100.063 100 63 21 130 25,2
2461.4.100.080 100 80 21 130 32
2461.4.100.100 100 100 21 130 40
2461.4.100.125 100 125 21 130 50
2461.4.125.032 125 32 27 160 12,8
2461.4.125.040 125 40 27 160 16
2461.4.125.050 125 50 27 160 20
2461.4.125.063 125 63 27 160 25,2
2461.4.125.080 125 80 27 160 32
2461.4.125.100 125 100 27 160 40
2461.4.125.125 125 125 27 160 50
2461.4.125.160 125 160 27 160 64
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FIBROELAST®-Kruhová pružina 70 Shore A
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FIBROELAST®-KRUHOVÁ PRUŽINA 70 SHORE A
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∅ 50/70 Shore A
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2461.4.080.
∅ 80/70 Shore A
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∅ 63/70 Shore A
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