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FIBROFLEX®-ORTASI DELIK YAY EKIPMANLARI 70 SHORE A
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Malzeme:
Polyester bazlı poliüretan Shore sertlik A 70
Renk: beyaz

Not:
FIBROFLEX® yayların kullanımında başarılı 
olabilmek için doğru sertlikteki ürün seçilme-
lidir. Fiziksel özelliklerinden dolayı bu malzeme 
ilkhaline dönme eğilimindedir
Bir çok faktöre bağlı olarak bu yaylar, %4 - %7 
arası kısalma gösterebilir. Bu etkiler sıcaklık, 
strok/dk oranı, yük değişimleri vs. dir.

Sipariş No. d1 L0 d2 d3 f max.
2461.4.016.012 16 12 6,5 21 4,8
2461.4.016.016 16 16 6,5 21 6,4
2461.4.016.020 16 20 6,5 21 8
2461.4.016.025 16 25 6,5 21 10
2461.4.020.016 20 16 8,5 26 6,4
2461.4.020.020 20 20 8,5 26 8
2461.4.020.025 20 25 8,5 26 10
2461.4.020.032 20 32 8,5 26 12,8
2461.4.025.020 25 20 10,5 32 8
2461.4.025.025 25 25 10,5 32 10
2461.4.025.032 25 32 10,5 32 12,8
2461.4.025.040 25 40 10,5 32 16
2461.4.032.032 32 32 13,5 42 12,8
2461.4.032.040 32 40 13,5 42 16
2461.4.032.050 32 50 13,5 42 20
2461.4.032.063 32 63 13,5 42 25,2
2461.4.040.032 40 32 13,5 52 12,8
2461.4.040.040 40 40 13,5 52 16
2461.4.040.050 40 50 13,5 52 20
2461.4.040.063 40 63 13,5 52 25,2
2461.4.040.080 40 80 13,5 52 32
2461.4.050.032 50 32 17 65 12,8
2461.4.050.040 50 40 17 65 16
2461.4.050.050 50 50 17 65 20
2461.4.050.063 50 63 17 65 25,2
2461.4.050.080 50 80 17 65 32
2461.4.050.100 50 100 17 65 40
2461.4.063.032 63 32 17 81 12,8
2461.4.063.040 63 40 17 81 16
2461.4.063.050 63 50 17 81 20
2461.4.063.063 63 63 17 81 25,2
2461.4.063.080 63 80 17 81 32

Sipariş No. d1 L0 d2 d3 f max.
2461.4.063.100 63 100 17 81 40
2461.4.063.125 63 125 17 81 50
2461.4.080.032 80 32 21 104 12,8
2461.4.080.040 80 40 21 104 16
2461.4.080.050 80 50 21 104 20
2461.4.080.063 80 63 21 104 25,2
2461.4.080.080 80 80 21 104 32
2461.4.080.100 80 100 21 104 40
2461.4.080.125 80 125 21 104 50
2461.4.100.032 100 32 21 130 12,8
2461.4.100.040 100 40 21 130 16
2461.4.100.050 100 50 21 130 20
2461.4.100.063 100 63 21 130 25,2
2461.4.100.080 100 80 21 130 32
2461.4.100.100 100 100 21 130 40
2461.4.100.125 100 125 21 130 50
2461.4.125.032 125 32 27 160 12,8
2461.4.125.040 125 40 27 160 16
2461.4.125.050 125 50 27 160 20
2461.4.125.063 125 63 27 160 25,2
2461.4.125.080 125 80 27 160 32
2461.4.125.100 125 100 27 160 40
2461.4.125.125 125 125 27 160 50
2461.4.125.160 125 160 27 160 64
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