
D251

2960.92.

2960.90.

Zmeny vyhrazeny

PŘEBĚHOVÝ KLÍN, BRONZOVÉ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY, VDI 3357

Materiál:
Bronz s grafitovými tělísky, nená-
ročný na údržbu

Upozornění:
Dodává se bez šroubů.

Upevnění:
Použít šrouby s válcovou hlavou
DIN EN ISO 4762 M12.

Objednací číslo b a s e t w l
2960.92.100.170.045 100 170 45 60 30 20 143,37
2960.92.125.170.045 125 170 45 85 30 20 143,37
2960.92.150.170.045 150 170 45 110 30 20 143,37
2960.92.200.170.045 200 170 45 160 30 20 143,37
2960.92.100.150.045 100 150 45 60 30 30 127,86
2960.92.100.170.060 100 170 60 60 45 30 127,86
2960.92.125.150.045 125 150 45 85 30 30 127,86
2960.92.125.170.060 125 170 60 85 45 30 127,86
2960.92.150.150.045 150 150 45 110 30 30 127,86
2960.92.150.170.060 150 170 60 110 45 30 127,86
2960.92.200.150.045 200 150 45 160 30 30 127,86
2960.92.200.170.060 200 170 60 160 45 30 127,86

2960.92.
      

Přeběhový klín, bronzové s grafitovými tělísky, VDI 3357

Příklad montáže
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https://www.de.shop.fibro.com/cs/2960-92-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_09/2960_92.prj



