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con riserva di variazioni

ELEMENTO DI SCORRIMENTO PIATTO, BRONZO CON INSERTI 
DI LUBRIFICANTE SOLIDO

Materiale:
Bronzo con lubrificante solido, 
con esigenze di manutenzione 
ridotte

Nota:
La fornitura non comprende le viti.

Attenzione:
Direzione dello scorrimento per 
elemento di scorrimento piatti con 
larghezza b= 28 e 38 mm solo 
nella direzione longitudinale.

Fissaggio:
Utilizzare viti a testa cilindrica DIN 
7984 M10.

       Numero
N. d’ordine Forma b l e a e1 e2 fori
2961.75.028.075 A 28 75 15 45 14 - 2
2961.75.028.100 A 28 100 25 50 14 - 2
2961.75.028.125 A 28 125 25 75 14 - 2
2961.75.028.150 A 28 150 25 100 14 - 2
2961.75.038.075 A 38 75 15 45 19 - 2
2961.75.038.100 A 38 100 25 50 19 - 2
2961.75.038.125 A 38 125 25 75 19 - 2
2961.75.038.150 A 38 150 25 100 19 - 2
2961.75.048.075 A 48 75 15 45 24 - 2
2961.75.048.100 A 48 100 25 50 24 - 2
2961.75.048.125 A 48 125 25 75 24 - 2
2961.75.048.150 A 48 150 25 100 24 - 2
2961.75.048.200 A 48 200 50 100 24 - 2
2961.75.058.075 A 58 75 15 45 29 - 2
2961.75.058.100 A 58 100 25 50 29 - 2
2961.75.058.125 A 58 125 25 75 29 - 2
2961.75.058.150 A 58 150 25 100 29 - 2
2961.75.058.200 A 58 200 50 100 29 - 2
2961.75.075.075 A 75 75 15 45 37,5 - 2
2961.75.075.100 A 75 100 25 50 37,5 - 2
2961.75.075.125 A 75 125 25 75 37,5 - 2
2961.75.075.150 A 75 150 25 100 37,5 - 2
2961.75.075.200 C 75 200 25 75 37,5 - 3
2961.75.100.100 B 100 100 25 50 25 50 4
2961.75.100.125 B 100 125 25 75 25 50 4
2961.75.100.150 B 100 150 25 100 25 50 4
2961.75.100.200 B 100 200 25 150 25 50 4
2961.75.100.250 B 100 250 25 200 25 50 4
2961.75.125.150 B 125 150 25 100 37,5 50 4
2961.75.125.200 B 125 200 25 150 37,5 50 4
2961.75.125.250 B 125 250 25 200 37,5 50 4
2961.75.150.150 B 150 150 25 100 25 100 4
2961.75.150.200 B 150 200 25 150 25 100 4
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Elemento di scorrimento piatto, Bronzo con inserti di lubrificante solido

https://www.de.shop.fibro.com/en/2961-75-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_02/2961_75.prj



