
D258 保留更改的权利

L型板, 带固态润滑剂的青铜

平压板

在推力较大
时用L型板

仅调整
此面

滑板
安装示例

材料:
带固态润滑剂的铜, 易维护

说明:
不提供螺栓和销钉。

固定件:
使用符合 DIN EN ISO 4762 标准的圆柱头螺 栓和符合 DIN 7979 标准的圆
柱头销钉.

d

h
g

f
e

b
c

a

l

t

R2

1a

2d

d
4

a
5

a

2
a

1e

1d H7

3a

2962.82.

螺钉贯通孔

2962.82.
      

L型板, 带固态润滑剂的青铜

                  螺栓
订购编号 a1 a2 l a3 a4 a5 a b c e e1 f g h d d1 d2 t 数量
2962.82.055.100 55 55 100 37 39 23 10 27.5 - - 20 - 72.5 90 13.5 10 11 30 2
2962.82.055.160 55 55 160 37 39 23 10 27.5 - - 20 - 132.5 150 13.5 10 11 30 2
2962.82.070.160 70 75 160 50 55 35 12.5 35 - - 30 - 125 147.5 17.5 12 13 30 2
2962.82.070.200 70 75 200 50 55 35 12.5 35 - - 30 - 165 187.5 17.5 12 13 30 2
2962.82.070.250 70 75 250 50 55 35 12.5 35 - 125 30 - 215 237.5 17.5 12 13 30 3
2962.82.070.400 70 75 400 50 55 35 12.5 35 125 200 30 275 365 387.5 17.5 12 13 30 5
2962.82.085.160 85 90 160 63 65 45 15 42.5 - - 38 - 117.5 145 22 16 17 30 2
2962.82.085.200 85 90 200 63 65 45 15 42.5 - - 38 - 157.5 185 22 16 17 30 2
2962.82.085.250 85 90 250 63 65 45 15 42.5 - 125 38 - 207.5 235 22 16 17 30 3
2962.82.085.400 85 90 400 63 65 45 15 42.5 125 200 38 275 357.5 385 22 16 17 30 5

https://www.de.shop.fibro.com/en/2962-82-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_06/2962_82.prj



