
D258 Zmeny vyhrazeny

ÚHLOVÁ LIŠTA, BRONZOVÉ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY

při velkých
smykových
silách
úhlová lišta
podepřít

pouze
tato
strana
regulovat

Plocha lišta

Šoupátko

Příklad montáže

Materiál:
Bronz s grafitovými tělísky, nenáročný na údržbu

Upozornění:
Dodává se bez šroubů a kolíků.

Upevnění:
Použít šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 a válcové kolíky 
DIN 7979.
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Úhlová lišta, Bronzové s grafitovými tělísky

                  Počet
Objednací číslo a1 a2 l a3 a4 a5 a b c e e1 f g h d d1 d2 t šroubů
2962.82.055.100 55 55 100 37 39 23 10 27,5 - - 20 - 72,5 90 13,5 10 11 30 2
2962.82.055.160 55 55 160 37 39 23 10 27,5 - - 20 - 132,5 150 13,5 10 11 30 2
2962.82.070.160 70 75 160 50 55 35 12,5 35 - - 30 - 125 147,5 17,5 12 13 30 2
2962.82.070.200 70 75 200 50 55 35 12,5 35 - - 30 - 165 187,5 17,5 12 13 30 2
2962.82.070.250 70 75 250 50 55 35 12,5 35 - 125 30 - 215 237,5 17,5 12 13 30 3
2962.82.070.400 70 75 400 50 55 35 12,5 35 125 200 30 275 365 387,5 17,5 12 13 30 5
2962.82.085.160 85 90 160 63 65 45 15 42,5 - - 38 - 117,5 145 22 16 17 30 2
2962.82.085.200 85 90 200 63 65 45 15 42,5 - - 38 - 157,5 185 22 16 17 30 2
2962.82.085.250 85 90 250 63 65 45 15 42,5 - 125 38 - 207,5 235 22 16 17 30 3
2962.82.085.400 85 90 400 63 65 45 15 42,5 125 200 38 275 357,5 385 22 16 17 30 5

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2962-82-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_06/2962_82.prj



