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nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PLACA DE DESLIZAMIENTO, ACERO CON LUBRIFICANTE SÓLIDO

         Número   
Código Forma b s a l1 e e1 e2 e3 de orificios d1 d t
2962.85.050.20.240 A 50 20 240 25 50 140 - - 2 13,5 20 13
2962.85.050.20.300 B 50 20 300 25 50 100 - - 3 13,5 20 13
2962.85.050.20.350 B 50 20 350 25 50 125 - - 3 13,5 20 13
2962.85.080.20.300 B 80 20 300 40 50 100 - - 3 13,5 20 13
2962.85.080.20.350 B 80 20 350 40 50 125 - - 3 13,5 20 13
2962.85.080.20.400 B 80 20 400 40 50 150 - - 3 13,5 20 13
2962.85.080.20.450 L 80 20 450 40 50 115 - 120 4 13,5 20 13
2962.85.080.20.500 L 80 20 500 40 50 135 - 130 4 13,5 20 13
2962.85.125.20.400 D 125 20 400 25 50 150 37.5 - 5 13,5 20 13
2962.85.125.20.450 H 125 20 450 25 50 115 37.5 120 6 13,5 20 13
2962.85.125.20.500 H 125 20 500 25 50 135 37.5 130 6 13,5 20 13

2962.85.
      

Placa de deslizamiento, Acero con lubrificante sólido Material:
Acero, templado superficial. 
Superficies de guía con lubrifi-
cante sólido.

Nota:
Se suministro sin los tornillos.

Sujeción:
Emplear tornillos Allen cilíndricos
DIN EN ISO 4762 M12.

https://www.de.shop.fibro.com/es/2962-85-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_03/2962_85.prj



