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2964.78.

con riserva di variazioni

LISTELLO A SCORRIMENTO A «T», BRONZO CON INSERTI 
DI LUBRIFICANTE SOLIDO

2964.78.
      

Listello a scorrimento a «T», Bronzo con inserti di lubrificante solido

N. d’ordine a b c h l
2964.78.012.018.0350 12 18 8 5 350
2964.78.025.022.0350 25 22 12 15 350
2964.78.035.028.0350 35 28 18 20 350

2964.77.
      

Listello a scorrimento a «T», Bronzo con inserti di lubrificante solido

N. d’ordine a b c h l
2964.77.012.018.0350 12 18 8 5 350
2964.77.025.022.0350 25 22 12 15 350
2964.77.035.028.0350 35 28 18 20 350

Materiale:
Bronzo con lubrificante solido, 
con esigenze di manutenzione 
ridotte

Materiale:
Bronzo con lubrificante solido, 
con esigenze di manutenzione 
ridotte

https://www.de.shop.fibro.com/en/2964-77-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2964-78-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_04/2962-77.prj
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_07/2964-78.prj



