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Profil Channel

HZL 41/22

Länge: 6000 mm; gezahnt, gelocht

Length: 6000 mm; toothed, slotted
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0,50 1,00 1,50

F [kN] F [kN] F [kN]

fv 00002 !
1,57 1,87 0,97 5,15 0,86 2,49 5,6 9,0 1,1 0,5 0,2

A4 00003 !

fv = feuerverzinkt hot-dip galvanised A4 = Edelstahl A4 Stainless steel grade A4

Profilendstopfen Channel End Cap

Werkstoff: PVC, schwarz,

temperaturbeständig

- 30° bis + 90°

Material: plastic (PVC),

black, withstands temperature

- 30° to + 90°

Bezeichnung

Designation

Bestell-Nr.

Stock No.
 

[Stck / Pcs.]

HPE 41/22
0318.000-
00004

100 !

Profilabdeckung Channel Closer Strip

Werkstoff: PVC hart, weiß,

temperaturbeständig

- 30° bis + 90°

Material: plastic (PVC),

white, withstands temperature

- 30° to + 90°

Bezeichnung

Designation

Bestell-Nr.

Stock No.

Lieferlänge

Length [mm]

PA 41 - KS 
- 3000

0321.000-
00002

3000 !

90° Winkel 
mit 2 Schrauben
vormontiert
90° Angle
incl. 2 bolts,
pre-assembled

Bezeichnung

Designation

Bestell-Nr.

Stock No.
 

[Stck / Pcs.]

HCS - VT41 - 68/2 - fv 0300.000-00043 1 !

HCS - VT41 - 68/2 - A4 0300.000-00044 1 !

fv = feuerverzinkt hot-dip galvanised
A4 = Edelstahl A4 Stainless steel grade A4
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Produktdaten Product  Data Zubehör Accessor ies

Zahnung

Teeth

Das Profil ist durch formschlüssige Lastaufnahme für erhöhte Beanspruchung in 

Schienenlängsrichtung geeignet.

Due to the toothed profile lips the channel is suitable for high loads in the longitu-

dinal direction.

Nennmaße / Nominal dimensions 

[mm]

Bestellbeispiel:

Order example:

Bezeichnung / Designation Bestell-Nr. / Stock No.

HZL 41 / 22 - A4 - 6000 0283.020 - 00003
oder

or

Montageschienenanschlüsse Connect ion to Framing Channel


